
1182.095 
1182.096 
1182.097

VX IT

www.rittal.com

Lieferanten-Nr. / No. of supplier:
Country of origin:

RITTAL Limited, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, UK
RITTAL GmbH & Co. KG, Auf dem Stuetzelberg, 35745 Herborn

QR-Code 
gemäß 

RIINT-00009

DIN A5, single sheet
DIN A5, einseitig

Versandbeutel-Nr. / No. of accessory bag:
Dok.-Nr. / No. of doc.: D-0000-0003475-00

W

H

D

 
kg 1 2

Best.-Nr.  
Model No.  
Référence

Nennmaße Schrank 
Nominal dimensions of 

enclosure  
Dimensions nominales de 

la baie 
(mm)

Farbe 
Colour 

Couleur

Max. zulässige 
Nutzlast gem. 
Max. adissible 

payload to 
Charge utile 

max. admissible 
selon la norme

Anzahl 
19“-Ebenen 

No. of 
482,6mm 

(19“) levels 
Nombre de 
plans 19“

Nennmaße Ebenen-
abstände 

Nominal dimensions 
Distances between 

levels 
Dimensions nominales 
Écartements entre les 

plans

Type/IP

W 
(mm)

H 
(mm)

HE 
(mm)

D 
(mm) UL 2416 1 2

1182.095 800 2000 42 1000 7035 1200 2 87 718 -/ IP 00

1182.096 800 2000 42 800 7035 800 2 150 520 -/ IP 00

1182.097 800 2000 42 1200 7035 1200 2 87 720 -/ IP 00

Für die angegeben Artikelnummern gilt die beigefügte Montageanleitung des VX IT mit der  
Dok. Nr. D-0000-00002191. Beachten Sie bitte die Hinweise in der Montageanleitung des VX IT 
sowie die Hinweise für weitere Zubehörartikel. 

The enclosed assembly instructions of the VX IT with document number D-0000-00002191 apply to 
the specified item numbers. Please observe the notes in the assembly instructions of the VX IT as 
well as the notes for other accessory items. 

Pour les numéros d‘article indiqués, les instructions de montage du VX IT jointes au document port-
ent le numéro D-0000-00002191. Veuillez tenir compte des indications figurant dans les instructions 
de montage du VX IT ainsi que des indications relatives aux autres accessoires.

Technische Daten
Technical specifications
Caractéristiques techniques


