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 SICHERHEITSDATENBLATT 
 gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACH) 

 TINTE 
 70000-00101 
 

 
Produktname  : 70000-00101 Tinte, schwarz 
 

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:  Tinte/Druckfarbe für industrielle Ink Jet Drucker 
 

Hersteller/Lieferant  : Paul Leibinger GmbH & Co. KG 
  Daimlerstr. 14 
  78532 Tuttlingen 
  Germany 
  Phone: +49 7461 92 86-0   Fax: +49 7461 92 86-199 
  www.leibinger-group.com 
 

Notrufnummer (für Transport/Umwelt) :  +44 (0) 1235 239 670  (24h  Service)  

 

 

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs: 
Produktdefinition: Gemisch 
 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
 

2.2 Kennzeichnungselemente: 
Gefahrenpiktogramme : 

                                         
 

Signalwort :   Gefahr 
 
Gefahrenhinweise :  Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Verursacht schwere Augenreizung. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise 
 

Prävention :   Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder 
Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, Funken, offenen Flammem und heißen 
Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. 

 

Reaktion :   BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer 
Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen 

 

Lagerung :   An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 
 
Entsorgung :   Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen 
                und internationalen Gesetzen entsorgen. 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe :  Butanon 
. 
Ergänzende Kennzeichnungselemente : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen:  Keine bekannt. 

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS-  UND  FIRMENBEZEICHNUNG 

2. MÖGLICHE  GEFAHREN  

 

http://www.leibinger-group.com/
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Stoff/Zubereitung: Gemisch 
 
Inhaltsstoffe, die im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG gesundheits- oder umweltgefährdend sind. 
Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Chemische 
Bezeichnung 

CAS Nr. EC  Nr. [%] Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
TYP 

Butanon 78-93-3 201-159-0 50 - 80 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

[1] 

[2] 

Isopropylacetat 108-21-4 203-561-1 5 < 10 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

[1] 

Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 2,5 < 5 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

[1] 

Monoazo chrome complex 
dye 

59307-49-2 261-691-4 1 < 2,5 Aquatic Chronic 2, H411 [1] 

Chromate (III) complex dye 57206-83-4 260-617-8 1 < 2,5 Aquatic Chronic 2, H411 [1] 

C.I. Acid Blue 317 64611-73-0 264-966-7 1 < 2,5 Aquatic Chronic 2, H411 [1] 

C.I. Solvent Brown 44 57206-81-2 260-616-2 1 < 2,5 Aquatic Chronic 2, H411 [1] 

    Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen 
Wortlaut der oben 

angegebenen H-Sätze. 

 

 

Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in 
den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-
Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben 

werden müssten.. 
[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich 
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert 
Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben. 
 
 

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen: 
Allgemein:  Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsfällen einen Arzt aufsuchen. 

Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei 
Bewußtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. 

 

Einatmen:  An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder 
unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes 
Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. 
Nichts durch den Mund einflößen.  

 

Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Keine Lösemittel oder 
Verdünner verwenden. 

 

Augenkontakt: Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit fließendem Wasser 
mindestens 15 Minuten lang spülen und dabei die Augenlider geöffnet halten. 

 

Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
Person warm und ruhig halten. Kein Erbrechen auslösen. 

 
Schutz der Ersthelfer: Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko  

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch 
Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atmemschutzmaske oder ein 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es 
gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. 
 

3. ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN  ZU  BESTANDTEILEN 

4. ERSTE-HILFE - MASSNAHMEN 
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4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der 
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details. 
 
Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu 
Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von 
Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, 
Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in schweren Fällen Bewußtlosigkeit.  
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter 
oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut 
verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen. 
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen. 
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen. 
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen 
der Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale 
Expositionswege sowie Augenkontakt. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Hinweise für den Arzt:  Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert 

eintreten. 
Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher 
Beobachtung bleiben. 

 
Besondere Behandlungen:    Keine besondere Behandlung. 
 
 

 

5.1 Löschmittel 
Geeignet :  Löschpulver, CO2, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden. 
Ungeeignet : Keinen Wasserstrahl verwenden. 
 

 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen: 
Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann 
Gesundheitsschäden verursachen. 
 

Gefährliche thermische Zersetzungsprodukte: 
Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, 
Stickoxide. 
 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Spezielle Schutzmassnahmen für Feuerwehrleute: 
Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behälter mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in Abflüsse oder 
Wasserwege gelangen lassen. 
 

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: 
Ein geeignetes Atemschutzgerät kann erforderlich sein. 
 
 
 

 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren: 
Nicht für Notfälle geschultes Personal :  
Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. 
Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten. 
 

Einsatzkräfte :  
Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und 
ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte 
sind". 
 

5. MAßNAHMEN  ZUR  BRANDBEKÄMPFUNG 

6. MAßNAHMEN  BEI  UNBEABSICHTIGTER  FREISETZUNG 
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6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder 
Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis 
setzen. 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) 
eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter 
geben (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern. Den Gebrauch von Lösemittel 
vermeiden. 
 
 
 

 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: 
Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich entlag dem Boden ausbreiten. Dämpfe können zusammen 
mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in 
der Luft und ein Überschreiten der Arbeitsplatz-Grenzwerte vermeiden. 
Das Produkt nur an Orten verwenden, wo kein offenes Feuer und andere Zündquellen vorhanden sind.  
 
Elektrische Geräte gemäss den entsprechenden Standards schützen. 
Zum Ableiten der elektrostatischen Ladung z.B. beim Umfüllen sind die Gebinde zu erden und über ein 
Masseband zu verbinden. Arbeiter sollten antistatisches Schuhwerk und Kleidung tragen, und die 
Fussböden sollten leitend sein. 
 
Behälter dicht geschlossen halten. Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Kein funkenerzeugendes 
Werkzeug verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub, Partikeln, 
Spray oder Nebel, der durch die Anwendung dieses Gemischs entsteht, vermeiden. Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. 
Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). 
Nie mit Druck leeren. Behälter ist kein Druckbehälter. Immer in Behältern lagern, die aus dem gleichen 
Material gefertigt sind, wie der Originalbehälter. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. 
 
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: 
Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 - 30 °C 
Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. 
 
Hinweise zur gemeinsamen Lagerung 
Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren. 
 
Weitere Informationen zu Lagerungsbedingungen 
Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken, kühl und bei guter Durchlüftung lagern. 
Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Von Zündquellen fernhalten. 
Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behälter, welche geöffnet wurden, 
sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. 
 
 
7.3 Spezifische Endanwendungen 
Empfehlungen :      Nicht verfügbar. 
Spezifische Lösungen für den Industriesektor: Nicht verfügbar. 
 
 

7.      HANDHABUNG  UND  LAGERUNG 
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8.1 Zu überwachende Parameter 
Arbeitsplatz-Grenzwerte 
 
Name des Inhaltsstoffs  Expositionsgrenzwerte 
Butanon:  EHU OEL (Europa, 12/2009), hinweis: list of indicative occupational 

exposure limit values 
STEL: 900 mg/m³ 15 Minuten. 
STEL: 300 ppm 15 Minuten. 
TWA: 600 mg/m³ 8 Stunden. 
TWA: 200 ppm 8 Stunden. 

 
Empfohlene Überwachungsverfahren: 
Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische 
(bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der 
Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise 
der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der 
inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) 
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz 
von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm 
DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren 
zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur 
Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert. 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. Wo vernünftigerweise praktikabel kann dies durch lokale Absaugung und 
einer guten allgemeinen Entlüftung geschehen. Falls dies nicht ausreicht,um die Partikel- und 
Lösemitteldampfkonzentration unter den Arbeitsplatz- Grenzwerten zu halten, muß ein geeigneter 
Atemschutz getragen werden. 
 
 
Persönliche Schutzausrüstung 
Hygienische Maßnahmen: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme 
und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung 
vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind. 
 
Augen-/Gesichtsschutz: Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen. 
 
Haut-/Handschutz: Für alle unbedeckten Körperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach 
einer eingetretenen Exposition verwenden. 
 
Handschuhe: Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, 
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine 
Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen 
Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für 
verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen 
bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. 
 
Körperschutz: Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder aus hitzebeständiger 
Kunstfaser tragen. 
 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 
lassen. 
 
 
 

8.      EXPOSITIONSBEGRENZUNGEN  UND  PERSÖNLICHE  SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 
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9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Form   Farbe    Geruch 
flüssig   schwarz  ketonartig 
 
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:  Nicht anwendbar 

Flammpunkt:    -6°C  Methode:ASTM D 93 

VOC:     86% 

Ph-Wert:    Nicht anwendbar 

Untere Explosionsgrenze:     1,8 Vol-% (Die Daten beziehen sich auf das Lösemittel.) 

Obere Explosionsgrenze:  19 Vol-% (Die Daten beziehen sich auf das Lösemittel.) 

Siedepunkt:      78°C  

Verdampfungsgeschwindigkeit: Höchster bekannter Wert: 7.12 (Methyl Ethyl Ketone) Gewichteter  
     Mittelwert: 6. 18verglichen mit butylacetat 
Obere/untere Entzündbarkeits oder 
Explosionsgrenzen:   Unterer Wert: 1.8%  /  Oberer Wert: 11.5% 

Dampfdruck:    10.5 kPa (78.76 mm Hg) 

Relative Dichte:   Nicht getestet 

Dampfdichte:    2.41 [Luft = 1] 

Löslichkeit(en):   Nicht getestet 

Selbstentzündungstemperatur: 404°C 

Zersetzungstemperatur:  Nicht anwendbar 

 
 
9.2 sonstige Angaben 
Dämpfe sind schwerer als Luft. Brennbare Flüssigkeit. 

 
 

 
10.1  Reaktivität :  
Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. 
 
 
10.2 Chemische Stabilität :  
Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 
 
 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: 
Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 
 
 
10.4  Zu vermeidende Bedingungen: 
Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden. 
 
 
10.5  Unverträgliche Materialien: 
Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: 
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren. 
 
 
10.6  Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet 
werden. 
 

 

9.      PHYSIKALISCHE  UND  CHEMISCHE  EIGENSCHAFTEN 

10. STABILITÄT  UND  REAKTIVITÄT 
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Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der 
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.  

 

Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu 
Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von 
Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, 
Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in schweren Fällen Bewußtlosigkeit. 
 
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter 
oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut 
verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen. 
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen. 
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen. 
 
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen 
der Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale 
Expositionswege sowie Augenkontakt. 
 

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen: 
 

Akute Toxizität: 
 

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Resultat   Spezies  Dosis   Exposition 

Butanon     LD50 Dermal   Kaninchen  6480 mg/kg  - 
LD50 Oral   Ratte   2737 mg/kg - 

 
Isopropyacetat    LD50 Oral  Ratte  6750 mg/kg - 
 
2-Propanol    LD50 Dermal   Kaninchen  12800 mg/kg  - 

LD50 Oral   Ratte     5000 mg/kg - 
 
 
Reizung/Verätzung 
Nicht bestimmt - Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Sensibilisierung 
Nicht bestimmt - Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Mutagenität: Nicht anwendbar. 
 
Karzinogenität: Nicht anwendbar. 
 
Reproduktionstoxizität: Nicht bestimmt - Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP/GHS] 
 
Teratogenität: Nicht anwendbar. 
 
 
 

 

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. 
 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 
2 und 3 für Details. 

11 11.   ANGABEN  ZUR  TOXIKOLOGIE 

12 12   ANGABEN  ZUR  ÖKOLOGIE 
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12.1 Toxizität 

Butanon Akut EC50 5091000 bis 6440000 μg/l 
Frischwasser 

Daphnie - Daphnia magna – 

LARVAE-<24 Stunden 

48 Stunden 

Akut LC50 5600000 μg/l Frischwasser Fisch - Gambusia affinis - Adult 96 Stunden 

Chronisch NOEC <70000 μg/l Frischwasser Daphnie - Daphnia magna - 

<=24 Stunden 

48 Stunden 

Chronisch NOEC 400 ppm Meerwasser Fisch - Cyprinodon variegatus - 

Juvenile (Fledgling, Hatchling, 

Weanling) - 8 bis 15 mm 

96 Stunden 

Isopropylacetat Akut LC50 110000 μg/l Meerwasser Krustazeen - Artemia salina - 

Nauplii 
48 Stunden 

2-Propanol Akut LC50 1400000 μg/l Meerwasser Krustazeen - Crangon crangon 48 Stunden 

Akut LC50 4200000 μg/l Frischwasser Fisch - Rasbora heteromorpha - 

1 bis 3 cm 
96 Stunden 

 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfügbar. 
 
 
12.3 Bioakkumulationspotenzial: 
 

Name des Produkts / Inhaltsstoffs LogPow BCF Potential 

Butanon  0.3 - niedrig 

Isopropylacetat 1.3 - niedrig 

2-Propanol 0.05 - niedrig 

 
 
12.4 Mobilität im Boden: 
Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (KOC):  Nicht verfügbar. 
Mobilität:     Nicht verfügbar. 
 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
PBT :  Nicht anwendbar. 
vPvB : Nicht anwendbar. 
 
 
12.6 Andere schädliche Wirkungen:  Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 
 
 
 

 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu beachten. 
Wird dieses Produkt mit anderen Abfallstoffen vermischt, dann gilt möglicherweise der ursprüngliche 
Abfallproduktcode nicht mehr und es muss ein geeigneter Code zugewiesen werden. 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallbehörde. 
 
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung: 
Produkt: 
Entsorgungsmethoden: 
Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses 
Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutz-
anforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. 
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungs-
unternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle 
anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden. 

13 13.   HINWEISE  ZUR  ENTSORGUNG 
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Verpackung: 
Entsorgungsmethoden 
Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte 
wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn 
Wiederverwertung nicht durchführbar ist. 
 
Europaïscher Abfallkatalog (EAK): 
08 03 12 Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen: 
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren 
Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produkt-
rückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch 
entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, 
bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen 
von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und 
Abwasserleitungen. 
 
 
 

 

 ADR/RID ADN IMDG IATA 

14.1 UN-Nummer UN1210 UN1210 UN1210 UN1210 

14.2 Ordnungsgemäße 

UNVersandbezeichnung 

DRUCKFARBE DRUCKFARBE PRINTING INK PRINTING INK 

14.3 
Transportgefahrenklassen 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

14.4 Verpackungsgruppe II II II II 

14.5 Umweltgefahren Nein. Nein. Nein. Nein. 

Zusätzliche Informationen Spezielle 

Vorschriften 

640 (C) 

Tunnelcode 

(D/E) 

   

 

 
14.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: 
Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren, die 
senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für das richtige 
Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein. 
 
 
14.7  Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code: Nicht verfügbar. 
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15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch: 
 
EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
 

Besonders besorgniserregende Stoffe: Keine der Komponenten ist gelistet. 
 
Anhang XVII -  Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse:  
Nicht anwendbar. 
 
Sonstige EU-Bestimmungen: 
Die Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt kann nicht als Arbeitsplatzrisikobewertung eingesetzt 
werden, die gemäß Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muß. Die gesetzlichen 
Arbeitsschutzmaßnahmen sind bei dem Gebrauch des Produktes einzuhalten. 
 
 
15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung: 
Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sind. 
 
 

 

CEPE-Code : 1 

 

Abkürzungen und Akronyme :   
ATE = Schätzwert akute Toxizität 
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008] 
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert 
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis 
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 
RRN = REACH Registriernummer 
 

 
Volltext der abgekürzten HSätze:        
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

 
Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]:  
Aquatic Chronic 2, H411 LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2 
Aquatic Chronic 3, H412 LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3 
Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2 
Flam. Liq. 2, H225 ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2 
STOT SE 3, H336 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) [Narkotisierende 
Wirkungen] - Kategorie 3 
 
 

 

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis. Das Produkt ist zur gewerblichen Verarbeitung/Verwendung bestimmt. Bestehende Gesetze und 
Verordnungen sind vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 

15.    VORSCHRIFTEN 

16. SONSTIGE  ANGABEN 


